fiche produit
article n® 07.313.0455.0

plaque d'extrémité APFN 6/35

Y/

wieland

article n°® 07.313.0455.0
EAN 4015573875944
unité de commande 10 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général

couleur gris

type de plague de terminaison oui

type de plaque intermédiaire non

force 1,5mm
verrouillable oui

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 VO

longueur 66,4 mm

date de fabrication 02.06.2026

sous réserve de modifications techniques

page 1/1



dessin technique
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‘ Weitere Daten siehe Katalog
. further data see catalog
N Teile - Nr, Farbe Typ
part number colour type
07.313.0455,0 | grou, dhnl./grey sim. RAI 7032 | APFN 6/35 .
. 07.313.0455.6 | blav, dhnl./blue sim. RAL 5012 | APFN 6/35 BLAU E
07.313.0455.7 | qriin, Ghnl./green sim. RAL 6017 | APFN 6/35 GRON
Tolerierung nach DIN 7 rance system acc. fo DIN 7167 josyes B3 Stoffverbots-
[This DIN-stondard desbribe principle, Accor o the envelope Confor
principle the deviations of for lelism are limited by the size tolerances|. declarob
Freitoleronz nack |TA] - Ik ellen Anderungen 1 Verwendung 1 von 3
General tolerance CAD wing, no men cations allowed |First Use Shee ) P
| G@ Werkstoff/Materiol 2008 | Tog/Dete Narme Zeichnung Nr./Drawing No ndex
6/6 UL 94 Y-0 e e T o708, [ s
— o BT 07.313.0455.0 01K
MaBs ab/Scale Farbe siehe Tabelle hecked
2:1 colour see chart ‘f?mfm}u Mafe in mm/Dimensions ore in mn
Yol 5071 mm*| Ersatz fir/Replocement for: -
F N C\J‘J lype Benennung/Title
— e ABSCHLUSSPLATTE
_ ndex | Dote / Sheet Elslrlsche fir WKFN 6/. ..
Anderung/Revision Verbindungsn end plate -
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