fiche produit
article n° 07.312.9055.0

plaque d'extrémité APFN 4 D2/2

article n°
EAN

unité de commande
certificats/approbations

données techniques

général

couleur

type de plaque de terminaison

type de plaque intermédiaire

force

verrouillable

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94

longueur

07.312.9055.0
4015573752740
10 piece(s)

gris
oui
non

1,5mm

Vo
82,2 mm

wieland

date de fabrication 02.06.2026

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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O Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog
Teile-Nr./part-nr.| Farbe/colour Typ/type
07.312.9055.0 grau/qrey APEN 4D2/2/35
. 07.312.9055.6 blau/blue APFN 4D2/2/35
07.312.9055.7 grin/green APFN 4D2/2/35
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