fiche produit
article n° 56.702.7653.0

borne & étage WKF 1,5 E2/35

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort
de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 1.5 mmz2,
largeur: 4.15 mm, Couleur: gris

vz wieland

article n° 56.702.7653.0
EAN 4015573731868
unité de commande 50 piéce(s)
certificats/approbations

@ cAMus ATEX

données techniques
général

section nominale 1,5 mm?
couleur gris

nombre de niveaux 2

nombre de points de raccordement par étage 2

largeur/grille dimension 4,15 mm
boitier isolant PA666

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 VO

version testée a l'explosion "Ex e" oui

type de montage

profilé chapeau 35/7,5 mm

bornes pour distributeurs d'installation

oui

Anzahl der Klemmstellen je Etage

2

Montageart

profilé chapeau 35/7,5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs

Vo

Reihenklemmen fiir Installationsverteiler oui
données techniques

courant nominal 175A
tension nominal 500 V
tension nominale d'impultion 6 kV
degré de pollution 3
plague d'extrémité requise oui

matériau isolant

thermo-plastique

longueur

données de connexion

type de connexion 1

67,6 mm

raccordement a ressort

date de fabrication 02.06.2026 sous réserve de modifications techniques
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vz wieland

type de connexion 2 raccordement & ressort
section minimale du fil plein 0,08 mm?
section transversale maximale solide 1,5 mm?
section transversale minimale a brin fin 0,08 mm?
section maximale finement torsadée 1,5 mm?
longueur de dénudage 10 mm
données techiques UL/CSA

section transversale UL 26-14 AWG
tension UL 300V
cablage d'usine actuel 15A
cablage de terrain actuel 15A
section transversale CSA 26-14 AWG
tension CSA 300V
CSA actuel 15A
accessoires

article n° type description
Z77.268.0227.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 2

Z77.268.0327.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 3

77.268.0427.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 4

Z7.268.0527.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 5

77.268.1027.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 10

Z7.268.2027.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 20

98.300.0000.0 rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - 1:2000mm

98.300.1000.0 rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - [:2000mm

98.300.1800.0 rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - 1:2000mm

98.300.1900.0 rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - [:2000mm

98.360.0000.0 rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - :2000mm

98.360.0004.0 rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - 1:2000mm

98.370.0000.0 rail de montage TS 35x15 UNPERF - :2000mm

98.370.1000.0 rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - :2000mm

98.380.0000.0 rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - [:2000mm

04.343.6953.8 obturateur de prévention ADF 1,5/5

07.312.8753.0 plague d'extrémité APF 1,5 E2

07.312.8853.0 cloison TWF 1,5 E2

Z74.243.2053.0 plague de marquage BZ/WKF 1,5/10

date de fabrication 02.06.2026

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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Hutschiene EN 60715-35x7,5 / a
mounting rail EN 60715-357,5 /
Hutschiene EN 60715-35x15
O mounting rail EN 60715-35x15
Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog
Teile-Nr./part-nr, Typ/type Farbe/colour
56.702.7653.0 WKF 1,5/E2/35 kieselgrau/grey
Freitoleranz nach DIN CAD - Zeichnung, keine manvellen Anderungen 1.Verwendung I Bl 1 von
MoBstabl  Werkstoff und Oberfliche 2004 Tag Narme Zeichaung Nr. L
241 ;:Uw::ifn 26.01 Schmitt 1. 'l' 5670276530 0‘|K
Normgepr. | - Ersatz fir: -
Benennung
B ETAGENKLEMME
Buchstabe | Dotum / Blatt Varbindungemn Federkraftanschluf
Anderung Double-deck-terminal with spring clamp




