fiche produit
article n° 56.702.5153.0

bornier de traversée WKF 1,5 D2/2/35

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour
monter sur TS 35, section nominale: 1.5 mm2, largeur: 4.15 mm,

vz wieland

Couleur: gris
»~
article n° 56.702.5153.0
EAN 4015573731837
unité de commande 50 piéce(s)

certificats/approbations

@ cAus ATEX

données techniques

remarque

remarque * avec/sans pontage** Pour maintenir les distances d'isolement correctes, le cté ouvert
d'une borne de passage, ainsi que les deux c6tés d'un pontage doivent étre protégés par
des plaques de séparation.

général

section nominale 1,5 mm?

couleur gris

nombre de niveaux 1

nombre de points de raccordement par étage 4

largeur/grille dimension 4,15 mm

boitier isolant PAG66

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 A%

version testée & |'explosion "Ex e" oui

type de montage

profilé chapeau 35/7,5 mm

bornes pour distributeurs d'installation

oui

Anzahl der Klemmstellen je Etage

4

Montageart profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs VO

Reihenklemmen fir Installationsverteiler oui

données techniques

courant nominal 175A

tension nominal 500 vV

tension nominale d'impultion 6 kv

degré de pollution 3

plague d'extrémité requise oui
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vz wieland

matériau isolant thermo-plastique
longueur 72,2 mm
données de connexion

type de connexion 1 raccordement & ressort
type de connexion 2 raccordement a ressort
section minimale du fil plein 0,08 mm2
section transversale maximale solide 1,5 mm?
section transversale minimale & brin fin 0,08 mm?
section maximale finement torsadée 1,5 mm2
longueur de dénudage 10 mm
données techiques UL/CSA

section transversale UL 26-14 AWG
tension UL 300V
cablage d'usine actuel 15A
cablage de terrain actuel 15A
section transversale CSA 26-14 AWG
tension CSA 300V

CSA actuel 15A
accessoires

article n° type description
Z77.268.0227.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 2

Z77.268.0327.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 3

Z77.268.0427.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 4

Z7.268.0527.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 5

Z77.268.1027.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 10

Z77.268.2027.0 peigne de connexion IVB WKF 1,5- 20

98.300.0000.0 rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - 1:2000mm

98.300.1000.0 rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - 1:2000mm

98.300.1800.0 rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - [:2000mm

98.300.1900.0 rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - 1:2000mm

98.360.0000.0 rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - 1:2000mm

98.360.0004.0 rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - 1:2000mm

98.370.0000.0 rail de montage TS 35x15 UNPERF - :2000mm

98.370.1000.0 rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - :2000mm

98.380.0000.0 rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - :2000mm

04.343.6953.8 obturateur de prévention ADF 1,5/5

07.312.8553.0 plaque d'extrémité APF 1,5 D2/2

07.312.8653.0 cloison TWF 1,5 D2/2

Z4.243.2053.0 plaque de marquage BZ/WKF 1,5/10

04.243.2053.0 bandes d'étiquettes de marquage BZ/WKF 1,5
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dessin technique

Il

Buchstobe

Datum / Blatt

Anderung

DUO_DURCHGANGSKLEMME

Federkraftanschlup

Duo-modulor terminal with spring clamp

-
L, 15
© - Hutschiene EN 60715-35x7,5 |
f § mounting rail EN 60715-35¢7,5 |
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog
Teile-Nr./part-nr. Typ/type Farbe/colour
56.702.5153.0 WKF 1,5 D2/2/35 kieselgrau /grey
56.702.5153.6 WKF 1,5 D2/2/35 blav lichtblau /lightblue
Freiloleronz nach DIN | ca - zeichnung, keine monvelten Anderungen | 1. Verwendung [s m
Mafs tob 2004 Tag Nome Zeichnung Nr. nde
1 — 1 T| 56.702.5153.0 01K
- Normgepr. | - Ersatz fir: -
Benennung

30M304:18 1.000

5153001K_4 CADW100 Schmitt 2004—01

56702




