vz wieland

Fiche produit
Article n°® 27.334.1453.0

En-téte de broche PCB 8113 SEG /14 /28 G OB /,

Article n° 27.334.1453.0
EAN 4015573999053
Unité de commande 50 Piéce(s)

certificats/approbations

€ N

Données techniques

Général

Dimension de la grille 5mm
Processus de soudure soudage vague
Conditionnement boite

Nombre de péles 28

nombre de niveaux 2

Marquage non

Fixation sans

Sens d'accouplement a la carte 90°

Données techniques

Courant nominal 10A
Catégorie de surtension | 400 V
Catégorie de surtension Il 400 V
Catégorie de surtension IlI 250V
Tension nominale d'impultion 4 kv

Données techiques UL/CSA

Tension UL 300V

Cablage de terrain actuel 10A

Cablage d'usine actuel 10A

Tension CSA 300V

CSA actuel 10A

Autre

Matériau isolant Thermo-plastique
Couleur gris
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Hauteur 22 mm

Longueur 72 mm

Profondeur 28,5 mm

Matériau de la base de contact CuSn

Surface de contact du matériau Sn
Assemblées

Article n°® Type Description

25.220.4453.0 Connecteur PCB 8113 B/ 14 TOP OB

25.220.1453.0 Connecteur PCB 8113 B/ 14 TOP

01.060.4453.0 Connecteur PCB 8113 BK / 14 OB

01.060.1453.0 Connecteur PCB 8113 BK / 14

25.320.4453.0 Connecteur PCB 8113 B/ 14 OB Barette a enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement

par vis, 13 poles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/13 OB
25.320.1453.0 Connecteur PCB 8113 B/ 14 Barette Cl & enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur,
raccordement par vis, 14 pbles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/14

25.325.4453.0 Connecteur PCB 8113 B/ 14 VR OB

25.325.1453.0 Connecteur PCB 8113 B/ 14 VR

25.326.4453.0 Connecteur PCB 8113 B/ 14 VL OB

25.326.1453.0 Connecteur PCB 8113 B/ 14 VL

25.820.4453.0 Connecteur PCB 8113 BFK /14 TOP OB

25.820.1453.0 Connecteur PCB 8113 BFK /14 TOP
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Dessin technique

| ? ] 3 [ ; | 5 6 4
Technische Daten 2 |
Technical Data
VDE [ UL | CSA
- Bemessungsspannung  V 250 | 300 | 300 Kontak tbasismaterial CuSnk F47
i s rated voltage contact basis material
- Bemessungsstrom A 10 10 [ 10 Diffusionssperre Cu 2-3m
i * rated current diffusion barrier
o = Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Kontaktoberf ldche Sn 4-6ym
£ 2 Ao flamabi ity rating ULHQI. V-0 contact surface
i Verschmutzungsgrad 3/Uberspannungskategorie |11 Isoliermaterial PBT
22 pollution degree 3/overvoltage category Il insulating material
B j H = 3
l ﬁ i [z Teile-Nr. Typ Polzahl | L1%=43 |14
R part no. type pole 5]
n 27.334.0253.0 | 8113 SEG/ 2/ LG OB L 12 5 |16
— B X f 27.334.0353.0 | 8113 SEG/ 3/ 66 OB 6 7] 10 |7
~ - , ’ 27.33.053.0 | 8113SE6/ &/ 860B| 8 ] 15 |
S 27.334.0553.0 | 8113 SEG/ 5/ 106G 0B | 10 0 2 ‘—
- i = 27.334.0653.0 [ 8113 SEG/ 6 /126 0B | 12 N B W
cl s [ | . — 27.33L,0753.0 | 8113 SEG/ 7 /146G OB | 14 |30 ]
& : 27.334.0853.0 [ 8113 SEG/ 8 /166G 0B | 16 73 |4
3 90 27.334.0953.0 | 8113 SEG/ 9/ 18GOB| 18 L7 40 ||
: b - S 27.334.1053.0 | 8113 SEG / 10 /20 6 0B | 20 51| ¢
L 27.33L.1153.0 | 8113 SEG /11 /7226 0B | 22 571 50 | i
: . . 27.334.,1253.0 [ 8113 SEG /12 /240 G OB | 24 62 | 55 [1]]
gezeichnet/drawn: 27.336.1353.0 | 8113 SE6 / 13/ 165 6 0B | 26 67| 60 ||
27.334.0653.0 27.33.1653.0 | 8113 SE6/ 14 / 286 0B| 18 | 6 |
0 _ 27.334,1553.0 | 8113 SEG /15 /306 0B | 30 71 70
! ! 27.334.1653.0 | 8113 SEG /16 /326 0B | 32 821 75
27.33L.1753.0 | 8113 SEG / 17 / 3L G OB | 34 87| 80
) py 27.334.1853.0 | 8113 SEG / 18 /36 G OB | 36 921 8
- 27.33L.1953.0 | 8113 SEG /19 /38 G OB | 38 971 9%
] . 27.334,2053.0 | 8113 SEG / 20 / LO G OB | 40 102 9%
- Weitere Daten siehe Katalog 27.334.2153.0 | 8113 SEG / 21 /426 0B| 42 107 100
& further data see catalog 27.334.2253.0 | 8113SE6 / 22/ LL G OB | 4k 112 105
27.334.2353.0 | 8113 SEG / 23 / L6 G OB | 46 "7 10 ;
E 27.334.2453.0 | 8113 SEG / 24 / LB G OB | 48 12| 115 |2
o Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance systen acc. to DIN 7167 joryes B2 Staffverbots- und Deklarations|iste nach UU-TOM-03/03 ist einzehallen £
e [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope h Wieland document UU-TOM-05/03 [1ist of prohibited =
) principle the devictions of form and porallelism are Limited by the size tolerances). us substances| 1o be declared! <
”\M““ d/1 ay out o f\ewu eranz nach AD - Zeichnung, keine manuellen A[\dr‘un_nen |B\u | | oy L
#) Lochbildtoleranz nach [EC 326 T3, sehr fein/ General tfolerance CAD - drowing, no manual modifications olfowed Sheel of ©
] drill hole tolerances acc. to DIN [EC 326 part 3 very fine / WerkstoffMaterial 2002 | Tag/Date Neme Zeichnung Nr/Draeing No. Index | &
=2 T 07300830 0o |
21 e o o e oo g
I CIREY | Ersotz fiir Rep lacement fo 2
F Type Benennuno/Title ;:‘
LA B113 SEG LP_STIFTLEISTE
[ ] Dale / Sheel Elsktrischs /./. 6 0B Rastermef 5,00 g
Anderung/Revision Verbindungen PCB-Header pitch 5,00mm r
| 7 ‘ I 4 I 5 I 3 QU FEM 08/0]




