vs wieland

fiche produit
article n° 93.432.2353.1

connexion de périphériqgues BST14I3F S1 R SW

gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur
de matiere du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pdles 3, version
male, type de connexion raccordement a ressort, tension nominal
50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact

noir

article n°

93.432.2353.1

EAN

4015573492196

unité de commande

certificats/approbations

KES %

données techniques

100 piéce(s)

général

courant nominal 3A
tension nominal 50V
degré de pollution 2
codage mécanique Code oui
tension nominale d'impultion 0,8 kv

verrouillable auto-bloquant (peut étre libéré a la main)
couleur de codage / insert de contact noir

marquage des poles 1+, 2-

données de connexion

section de raccordement solide mm?2 max. 0,75 mm?

section de raccordement solide mm?2 min. 0,25 mm2

terminaison par péle 1

longueur de la bande de fil 9 mm

version

version méle

type de connexion

raccordement a ressort

direction d'accouplement droit
classe de protection (IP) 1P20
épaisseur de paroi du boitier (min.) 0,5 mm
épaisseur de paroi du boitier (max.) 1,5 mm

variante d'installation

embrochable

matériel
matériau du boitier polyamide
sans halogéne oui

date de fabrication 11.06.2024
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vz wieland

matériel de contact CuBe
résistance au feu 0,03 kWh/St
partie isolante Résistance a la température continue 100 °C
traitement de surface plaqué or
dimensions

longueur 29,9 mm
largeur 19,6 mm
hauteur 19,6 mm

accessoires

article n° ‘type ‘description
07.425.8453.0 \ couverture BST14/GST15i2/R145 WS \
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Weitere Daten siehe Katalog
further dato see catalog

Teilenummer Farbe Typ
part number colour type

weil, ahnl./white sim, RAL 9003 BSTT413F ST R WS

93.432.2353.1 schwarz, dhnl./sim, RAL 9005 BSTI4I3F S
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male connector snap-in, spring-looded
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