vz wieland

fiche produit
article n° 92.031.0658.0

connexion de périphériqgues GST18I3L B1V BR05

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur a
souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de péles 3, version
prise de courant, type de connexion connexion par soudure,
tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage /
insert de contact brun, classe de protection (ip) IP20, variante
d'installation connexion par soudure, angle de branchement droit,
marguage de péle 1, 2, 3, codage mécanique code 4, matériau

du boitier polyamide, sans halogéene oui, résistance au feu 0,029
kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface etamé,
degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 24

mm, hauteur 13 mm, largeur 28,2 mm

article n°

92.031.0658.0

EAN

4049088299636

unité de commande
certificats/approbations

€ @ K W &

données techniques

100 piéce(s)

général

courant nominal 20A
tension nominal 250V
degré de pollution 2
codage mécanique Code code 4
tension nominale d'impultion 4 kV

verrouillable autobloquant (peut étre desserré a I'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact brun

Marquage de pble 1,2,3

données de connexion

terminaison par pole 1

version

version

prise de courant

type de connexion

connexion par soudure

direction d'accouplement

droit

classe de protection (IP)

1P20

variante d'installation

connexion par soudure

matériel

matériau du boitier polyamide
sans halogéne oui

matériel de contact Cuzn
résistance au feu 0,029 kWh/st
partie isolante Résistance a la température continue 100 °C
traitement de surface etamé

date de fabrication 26.01.2026
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wieland

dimensions

longueur 24 mm
largeur 28,2 mm
hauteur 13 mm
accessoires

article n° type description
05.590.4556.0 verrouillage GST18 WS

05.590.4556.1 verrouillage GST18 SW

05.561.3653.0 piéce de verrouillage GST18I3VS B WS

05.561.3653.1 piéce de verrouillage GST18I3VS B SW

05.564.5353.0 piéce de verrouillage GST1813/4/5 SW

05.564.5353.2 piéce de verrouillage GST1813/4/5 WS

05.594.4250.0 piéce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS

05.594.4253.0 piéce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS

date de fabrication 26.01.2026
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dessin technique
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Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.

www.wieland-electric.com

E Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
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(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 [list of prohibited /
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Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen 1.Verwendung: _ Blatl: 1oy
General tolerance CAD - drowing, no manual modifications allowed |First Use: Sheel: of
] / g@ Werkstoff/Material | 2015 | Tag/Date Name Zeichnung Nr./Drowing No. Index
/ Farbe/colour: gm‘m” 02.02. [ Ritter K. 1 ]
/ [MaBstab/Scale braun/brown ; - - 92 * 03 * 0658 * 0 3K 0
/ 1 :I zmw;hm - - MaBe in mm/Dimensions are in mm
/ Vol "‘"‘lUH./SU[f. mn'| Ersatz fir/Replacement for: -
F @ / > =) Type Benennung/Title
i lamnd
ey | WIGIEIIA |estigiL BUCHSENTEIL
_‘mx lute / sheel, Elskrieche BTH BROS female connector
Anderung/Revision Verbindungen 250V AC 20A

920310658013K_2 CADW3025 Ritter 2(/15-09-28712:42:22 1200 \ | 3 [ \ i [ 5 [ 5 QU-PEM-08/91




