vz wieland

fiche produit
article n° 92.931.3853.0

connecteur GST18I3S B1 ZR1 BR05

gesis® CLASSIC connecteur, nombre de péles 3, prise de courant,
type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V,
courant nominal 20 A, diamétre du cable 6,5 - 10,5 mm, couleur de
codage / insert de contact brun

article n° 92.931.3853.0
EAN 4015573986992
unité de commande 50 piéce(s)

certificats/approbations

€9 @ KU W &

données techniques

général

courant nominal 20A
tension nominal 250V
tension nominale d'impultion 4 kv
soulagement de la tension oui
degré de pollution 2
codage mécanique Code code 4
verrouillable autobloquant (peut étre desserré a I'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact brun
Marquage de pole 1,2,3
couleur du boftier avec décharge de traction noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 8002

données de connexion

diamétre du cable max. 10,5 mm
diamétre du cable min. 6,5 mm

section de raccordement solide mm? max. 2,5 mm?
section de raccordement solide mm?2 min. 0,75 mm?
section de raccordement multifilaire max. 2,5 mm?
section de connexion a fils fins mm2 min 0,75 mm?
terminaison par pole 1

longueur de dégainage 38,5 mm
longueur de la bande de fil 7 mm
version

version prise de courant
type de connexion connexion a vis
classe de protection (IP) 1P40

matériel

matériau du boitier polyamide
sans halogéne oui
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matériel de contact
résistance au feu
partie isolante Résistance a la température continue

traitement de surface

dimensions
longueur
largeur

hauteur

accessoires

article n° type
05.587.3156.0 verrouillage (G)ST18 WS
05.587.3156.1 verrouillage (G)ST18 SW

06.561.7853.0 cadre de montage GST18I3 SW

05.561.3653.0 piéce de verrouillage GST18I3VS B WS
05.561.3653.1 piece de verrouillage GST18I3VS B SW
05.564.5353.0 piéce de verrouillage GST1813/4/5 SW
05.564.5353.2 piece de verrouillage GST1813/4/5 WS
05.594.4250.0 piéce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS

05.594.4253.0 piéce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS

modules compatibles

article n° type

92.032.3358.0 connexion de périphériques GST18I3S S1 WS

92.032.0058.0 connexion de périphériques GST18I3L S1V WS

92.032.3458.0 connexion de périphériques GST18I13S S1 GR0O1
92.032.0158.0 connexion de périphériques GST18I3L S1V GRO1
92.032.3658.0 connexion de périphériqgues GST18I13S S1 RT03
92.032.3858.0 connexion de périphériques GST18I3S S1 BR05
92.032.0658.0

connexion de périphériqgues GST18I3L S1V BR05

92.297.1003.0 assemblage de cables GST18I3KSB- 15 10TR01

92.232.1004.4 assemblage de cables GST18I3KS-S 15 10BR05

92.232.1003.4 assemblage de cables GST18I3KSB- 15 10BR05
92.232.1000.4 assemblage de cables GST18I3KSBS 15 10BR05
92.032.0358.0 connexion de périphériques GST18I3L S1V GNO7
92.032.3558.0

connexion de périphériques GST18I3S S1 GN0O7

92.032.0558.0 connexion de périphériques GST18I3L S1V TB06

wieland

Cuzn
0,09 kWh/St
100 °C

etamé

69,4 mm
28,2 mm
12,6 mm

description

description

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement a vis simple, nombre
de poles 3, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur a souder, vertical sans pattes de
fixation, nombre de pdles 3, version méle, type de connexion connexion par soudure, tension
nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement a vis simple, nombre
de pdles 3, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur a souder, vertical sans pattes de
fixation, nombre de pdles 3, version méle, type de connexion connexion par soudure, tension
nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement a vis simple, nombre
de pdles 3, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement a vis simple, nombre
de poles 3, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur a souder, vertical sans pattes de
fixation, nombre de péles 3, version male, type de connexion connexion par soudure, tension
nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun

gesis® CLASSIC cable de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pdles 3, tension
nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de cable HO5VV-F, classe incendie Eca, longueur
totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mmg?, couleur de codage / insert de contact
rouge tomate

gesis® CLASSIC céable de connexion, male - dénudé, nombre de pbdles 3, tension nominal 250
V, courant nominal 16 A, type de cable HO5VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m,
section nominale du conducteur 1,5 mmz, couleur de codage / insert de contact brun

gesis® CLASSIC cable de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pdles 3, tension
nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de cable HO5VV-F, classe incendie Eca, longueur
totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mmg?, couleur de codage / insert de contact brun

gesis® CLASSIC cable de connexion, femelle — méale, nombre de pbles 3, tension nominal 250
V, courant nominal 16 A, type de cable HO5VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m,
section nominale du conducteur 1,5 mmz, couleur de codage / insert de contact brun

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur a souder, vertical sans pattes de
fixation, nombre de péles 3, version male, type de connexion connexion par soudure, tension
nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact vert claire

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement a vis simple, nombre
de poles 3, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact vert claire

GST18i3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pole, male
(vertical), codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage bleu turquoise
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wieland

92.032.3958.0 connexion de périphériques GST18I13S S1 TB06 gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement & vis simple, nombre
de poles 3, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise

92.032.3758.0 connexion de périphériques GST18I13S S1 PB04 gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement a vis simple, nombre
de pdles 3, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

92.032.0458.0 connexion de périphériques GST18I3L S1V PB04 gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur a souder, vertical sans pattes de
fixation, nombre de pdles 3, version méle, type de connexion connexion par soudure, tension
nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
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dessin technique
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A Auslieferungszustand: unmontiert A
8
(
)
montierter Zustand £
[mounted state
Teilenummer |Farbe Kodierung Farbe Gehduse Typ
Ipart number | /colour coding Icolour housing Itype 6
7 braun dhnl. RAL 3009 schwarz dhnl. RAL 9005
v 92.931.3853.0 h . GST1813S B1 ZR1 BROS
- = (7 0 /brown sim. RAL 3009 |/black sim. RAL 9005
I - (== |Q Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog|www.wieland-electric.com
~ A 2 g additional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com
N ~ rp— 5] Tolerierung Size SO 14405 ® ! Tolerance system Size 1SO 14405 ® jalyes DX Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
@ o ® ; This.IS0-standard describes The envolope princple. According fo the envolope Conformity with Wiland document WK S020.010 e list of prohibited |
o~ ~ principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substances) to be declared
E Freifoleranz nach [CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen |1 Verwendung Blatt: 4 von 4
Ay - [ | |6 General tolerance (AD - drawing, no manual modifications allowed |First Use: Sheet: of
N / /‘@ Werkstoff | Material [raginate]  Name Zeichnung Nr. 1 Drawing No. Index |
B > = . T e
/ Farbe Jcolour: gezecner 05 112025 Gonl M
| RS e e B 1719293138530 13K
1 21 Jsee table Electronic Release MaGe in mm / Dimensions are in mm
[ an[OfLISH n’[Ersatz fir | Replacenent far
69 4 i Type Benennung/Title
)
——1& wieland BUCHSENTEIL+ZE
noe [T 73| N wieia Ifemale connector with strain relief
Anderung | Revision 250V_AC_20A 2,5mm?
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