fiche produit
article n° 70.340.2435.1

bas BAS GUT GF 24 M25 Al

vz wieland

article n° 70.340.2435.1
EAN 4015573618060
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général
matériau du boftier aluminium
couleur gris
surface revétement en poudre
classe de protection (IP) autre
résistant aux UV oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 autre
température de fonctionnement min. -40 °C
température de fonctionnement max. 120 °C
version
DIN-taille 24

modeéle du boitier

structure (base)

mécanisme de verrouillage

support en croix

entrée de cable

double face

type d'entrée de cable

fil conducteur

avec presse-étoupe non
taille du filetage M 25

taille du filetage PG

couvercle a charniere oui
EMC-version non
longueur 144 mm
largeur 57 mm
hauteur 57 mm

date de fabrication 22.07.2026

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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ol e Varianten/Variants
£ : Gewindebohrung
HENE % 70.340.2L35 .1 | BAS GUT GF 24 M25 A1 Ithread hole X
Kabelverschraubung(KV),IP54,montiert
8 70.340.2L35.0 | BAS GUT CF 24 M25 AQ | jcople gland(CG) P54 assembled
Bestellnummer Typ Varianten ool
/Order number IType /Variants drawn
: Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
. Tolerierung Size 1S 16405 ® / Tolerance system Size IS0 14405 ®. jalyes X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
BOthlld (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviafions of form and parallelism are limited by the size folerances) declarable hazardous substances) to be declared!
Freitol h (AD - Zeichnung, ki llen And 1 Ve dung: Blatt:
/Cut out Crs S 1D i et et e s Seei 14 1
- m: / E‘l@ Werkstoff / Maferial — Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No. Index
| Aluminium Geze <hnel 104.03.2026|Murk M.
E / [MaBstab / Scale} beschichtet / coated Elektronische FFQ\QCLDE 70.3[|'0.zl|‘35.0 13K
M / 12 grau [ grey Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
- 1 |Vol. nn’[OfLISH. mn’|Ersatz fir | Replacement for:
F LM / Type Benennung/Title
ASY
——1& wieland GEHAEUSEUNTERTEIL
Inde | Date 1 Sheet \'" revos BAUGROGE 24 KABELABGANG SEITLICH-2x M25
Anderung / Revision Basic
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