fiche produit
article n° 73.362.6435.0

capot BAS GOT GC 24HM40 A0

v» wieland

article n° 73.362.6435.0
EAN 4015573858824
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général

matériau du boftier aluminium

surface

revétement en poudre

classe de protection (IP)

P54

résistant aux UV oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 autre
température de fonctionnement min. -40 °C
température de fonctionnement max. 120 °C
version

DIN-taille 24H
modeéle du boitier male

mécanisme de verrouillage

support en croix

entrée de cable

top

type d'entrée de cable

ecrou presse-étoupe

avec presse-étoupe oui
taille du filetage M 40

taille du filetage PG

couvercle a charniére non
EMC-version non
longueur 120 mm
largeur 57 mm
hauteur 76 mm

date de fabrication 25.07.2023

sous réserve de modifications techniques
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will be especially checked at delivery
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73 32% 6435.5 | BAS GOT GC ZLHmég A5 |Kabelverschraubung(KV),IP65
U5y ' M25 ICable gland(CG),IP65
73.35% .6135.4 | BAS GOT GC 2LHM32 AL [KV.mit Zugentlastung/PSt
UEo ' M25 ICG with strain relief,IP54
54 M32 KV mit Zugentlastung und Knickschutz,IPS4
73'352 -6435.3 | BAS GOT GC 24Hyp5 A3 ICG with strain relief and bend support,IP5L4|
. 5 62 MLO .
73.354 .6435.2 | BAS GOT GC 24HM32 A2 |Zwischenstutzen
52 M25 [Bushing
73.3% .6435.1 | BAS GOT GC 24HM3g Al |Cewindebobrung X
T . M25 IThread hole
73 3?2 6435 0 | BAS GOT GC ZLngg AQ |Kabelverschraubung(KV), P54
N . M25 /Cable gland(CG),IP54
Bestellnummer Typ Varianten gestel
/Order number 1Type IVariants Tdrawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
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Tolerierung Size 1SO
(This 1SO-standard d
principle_the deviatio

1405 ® ! Tolerance system Size IS0 1405 ©®
escribes the envolope principle. According fo the envolope
ns of form and parallelism are limited by the size tolerances).

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /

declarable hazardous subsfances) to be declared!
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Anderung | Revision hood size 2kH-cable outlet 1x M25/M32/ML0 above
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