fiche produit
article n° 73.351.2435.1

capot BAS GOT GB 24H M25 Al

\'Y

wieland

article n° 73.351.2435.1
EAN 4049088221644
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boftier aluminium
couleur gris

surface revétement en poudre
classe de protection (IP) autre

résistant aux UV oui

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 autre
température de fonctionnement min. -40 °C
température de fonctionnement max. 120 °C
version

DIN-taille 24H

modeéle du boftier male

mécanisme de verrouillage

support en croix

entrée de cable

face avant

type d'entrée de cable

fil conducteur

avec presse-étoupe non
taille du filetage M 25

taille du filetage PG

couvercle a charniere non
EMC-version non
longueur 120 mm
largeur 56 mm
hauteur 76 mm

date de fabrication 25.07.2023

sous réserve de modifications techniques
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