fiche produit
article n° 76.350.6435.0

capot BAS GOT GG 24HM25 50 AO

v» wieland

article n° 76.350.6435.0

EAN 4015573629400

unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général

matériau du boftier aluminium

couleur gris

surface revétement en poudre

classe de protection (IP)

P54

résistant aux UV

oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 autre
température de fonctionnement min. -40 °C
température de fonctionnement max. 120°C
version
DIN-taille 24H
modeéle du boitier male

mécanisme de verrouillage

support longitudinal

entrée de cable

de coté

type d'entrée de cable

ecrou presse-étoupe

avec presse-étoupe oui
taille du filetage M 25

taille du filetage PG

couvercle a charniere non
EMC-version non
longueur 120 mm
largeur 43 mm
hauteur 80 mm

date de fabrication 25.07.2023

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique

will be especially checked at delivery

i Abnahme besonders geprift

=|

1A

ol

120,2

136,4

Varianten/ Variants
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Tolerierung Size ISQ 14405 ® |/ Tolerance system Size IS0 14405 ©®
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to fthe envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
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(ee]
60 M40
76.333.6135.5 | BAS GOT GG 2HN32 AS O AR
60 ML0 KV mit Zugentlastung, IP54
76.353.6435.4 | BAS GOT GG 24HM32 AL | 06 with <train relisf IPSs
50 M25 '
53 M32 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, P54
76‘350 .6435.3 | BAS GOT GG 2I'HM25 A3 /C6 with glrom rel\gef and bend support, IP54
60 MLO
76.353.6435.2 | BAS GOT GG 24HMaz A2 |%4!schenstutzen
.5 50 M25 g
60 MLO i
76.353.6435.1 | BAS GOT 66 243 Al Gewindebohrung X
ML0
6435.0 | BAS GOT G5 24f¥32 A0 I U
Bestellnummer Typ Varianten gestell]
/Qrder number /Type /Nariants fdraved

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

jalyes [IX Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /

declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach I[AD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen [1 Verwendung: IBmH. qoven
General folerance C(AD - drawing, no manual modifications allowed |First Use Sheet: of
I ! G‘@ Werkstoff / Material — Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No Index
/ Aluminium Feren e 13.08.2014 | TRESCHAN
e e 1T 176.350.6435.0 13K | @
/ 111 grau/_grey Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
/ol an’[OfLISr nm’|Ersafz fr | Replacement for:
F ! Type Bennenung/Title
T e wieland| GEHAEUSEOBERTEIL
arum a
‘_”dex Dafe / Sheet \Vl’ WIe an BASIC BaugréBe 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/ML0 seitlich
Anderung | Revision Hood size 24H-cable ouflet 1xM25/M32/M40 side
2 [ ] 3 | [ [ 5 5 0F-QU-RD-32771




