fiche produit
article n° 76.342.1035.0

bas BAS GUT GT 10HM25 50 AQ

vz wieland

article n° 76.342.1035.0

EAN 4015573843158

unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général

matériau du boftier aluminium

couleur gris

surface revétement en poudre

classe de protection (IP)

IP54

résistant aux UV

oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 autre
température de fonctionnement min. -40 °C
température de fonctionnement max. 120 °C
version
DIN-taille 10

modeéle du boftier

structure (base)

mécanisme de verrouillage

support longitudinal

entrée de cable

de coté

type d'entrée de cable

ecrou presse-étoupe

avec presse-étoupe oui
taille du filetage M 25
taille du filetage PG

couvercle a charniere oui
EMC-version non
longueur 97 mm
largeur 58 mm
hauteur 72 mm

date de fabrication 25.07.2023

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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— Verschraubung M25 ) H
screw connection M25

bnohme besonders gepruf

ind nr fir interne Zwecke giltig |
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Teile-Nr. TYP
part-no. type
Hettere baten siehe Katalog 76.342.1035.0] BAS GUT GT 10HM25 50 A0 =
u =
E 76.342.1035.1 | BAS GUT GT 10HM25 50 A1|:
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 josyes I Stoffverbots- und Deklarationslisie nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. :J
[This DIN-standard desbribes the enve principle. According to the envelope Conformity with Wieland document UU-TOM-03/03 [list of prahibited / I
principle the devictions of form and porallelism are Limited by the size tolerances). declorable hozardous substances| 1o be declared! &
Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen 1 Verwendung: |B\u | ] von
General tolerance CAD - drowing, no manual modificotions ol lowed [First Use Sheel of
] / G@ Werkstoff/Material 2008 ag/Date Nome Zeichnung Nr./Drowing No. nex | &
I g 07, | Duetech T, 1 1
1= = T| 76.342.1035.0 01K
* ’ftjmfy\'\uk Mafe in m/Dimensions are in mm =
m| Ersalz fiir/Replacenent fo :»
F ype jenenn / ~
/ Iyp Benennung/Title HOUS ING N
" GEHAEUSEUNTERTE L =
D 3 5. Tabelle Grafe/size 10 x M25 mit Deckel/with cap
Anderung/Revision see table hohe Bauform/incressed height design
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