fiche produit
article n° 70.343.0635.1

bas BAS GUT GU 6 M20 Al

vz wieland

article n° 70.343.0635.1
EAN 4015573618244
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général
matériau du boftier aluminium
couleur gris
surface revétement en poudre
classe de protection (IP) IP65
résistant aux UV oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 autre
température de fonctionnement min. -40 °C
température de fonctionnement max. 120 °C
version
DIN-taille 6

modeéle du boitier

structure (base)

mécanisme de verrouillage

support longitudinal

entrée de cable

au-dessous

type d'entrée de cable

fil conducteur

avec presse-étoupe non
taille du filetage M 20

taille du filetage PG

couvercle a charniere oui
EMC-version non
longueur 84 mm
largeur 52 mm
hauteur 54,5 mm

date de fabrication 26.01.2026

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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70.343.0635.1 BAS GUT GU 6 M20 A1 JThread hole
T, oot N {abelverschraubung(KV), P54 montiert
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70.343.0655.0 \5 GUT GL 120 40 /Cable gland(CG), P54 assembled
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Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional

data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com
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Mapslab/Scale

beschichtel/conted

Tolerierung Size 150 14405 /Tolerance system Size 10 14405, josyes & Stoffverbols- und Deklarationsliste nach U /03 ist einzuhal ten
. (This 150-standard ibes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wietand document UU-TOM stoof prohibifed /
B 0 h r b | I d principle the deviations of form ond parallelism are limited by the size tolerances). declaroble hazardous substances) to be declared
Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine monuellen Anderungen 1 Verwendung: Blatt: | oy
v /C U t O U t General tolerance CAD - drawing, no manul modifications allowed |First Use Shee of
A o WerkstoffMaterial g/Date Name Zeichnung Nr./Drawing No. ndex
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7 flir/Replacement far

Type Benennung/Tille
- revos GEHAEUSEUNTERTEIL
8ex ] ofe / heet BASIC Bougrife 6-Kobelabgang 1x M20 unten
Anderung/Revision Housing size 6-coble outlet Tx M20 below
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