fiche produit
article n° 73.351.0635.1

capot BAS GOT GH 6HM20 Al

Y

wieland

article n° 73.351.0635.1
EAN 4049088220081
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général
matériau du boftier aluminium
couleur gris
surface revétement en poudre
résistant aux UV oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 autre
température de fonctionnement min. -40 °C
température de fonctionnement max. 120 °C
version
DIN-taille 6H
modeéle du boitier male

mécanisme de verrouillage

support longitudinal

entrée de cable

face avant

type d'entrée de cable

fil conducteur

avec presse-étoupe non
taille du filetage M 20
taille du filetage PG

couvercle a charniére non
EMC-version non
longueur 74 mm
largeur 43 mm
hauteur 70 mm

date de fabrication 26.01.2026

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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) Varianten/Variants e o ot cor 2 [Vt Zogentlastong und Koickechotz, IP5E pontiart
’ 51.0635.3 BAS COT GH 6HM20 A3 /CG with strain relief bend support, P54 ass.
O 2 3 77 AE L9 montiert
/3,33 - ed
O
~ 74 AL A Gewindebohrung
foead a /Thread hole
5 40 Kabelverschraubung [KV), IP54 montiert
o a /Cable Gland (CGI, P54 assembled
Bestellnummer Typ Varianten dor
; . gestel It
/Order numbe /Type /Nariants Tdrowed
- Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com >
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size 150 14405 /Tolerance system Size 10 14405, josyes R Stoflverbots- und Deklarationsliste nach (M-05/03 ist einzuhal ten
(This 150-standard ibes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wielond document UU-TOM-05/03 {1ist of prohib
principle the deviotions of form ond parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substonces) to be declared
Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine monuellen Anderungen I.Verwendung: Blatt: | oy NS
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