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Buchsentell, kieselgrau
female connector, pebble grey
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Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.
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o PE = grin-gelb/green-yelllow
ERE 2 = braun/brown
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Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubausfihrung/screw cannection  0,75mm?
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