
Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.190.1630.0

SPS-Analoges Eingangsmodul SP-SAC4-A

samosPRO-Analogmodul, 4 sichere Eingänge 0-20mA, Steckbare
Schraubklemmen

Art. Nr. R1.190.1630.0

EAN 4049088464386

Bestelleinheit 1 Stück

Zulassungen

 

Technische Daten

Allgemein

SIL gemäß IEC 61508 3

Ein-/Ausgänge konfigurierbar ja

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen ja

Spannungsart der Versorgungsspannung DC

Art der Eingangsspannung DC

Steuerkreis

Anzahl der Eingänge 4

Versorgungskreis

Nennspannung DC 24 V

Min. Versorgungsspannung bei DC 16,8 V

Max. Versorgungsspannung bei DC 30 V

Abmessungen

Tiefe 121 mm

Breite 22,5 mm

Höhe 96,5 mm

Zubehör

Art. Nr. Typ Beschreibung
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99.208.9999.9 Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte

99.209.9999.9 Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET Push-In-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte

R1.190.1010.0 samosPRO SP-CABLE-USB1 samosPRO-Verbindungskabel USB für SP-COP, 1,8 m

56.202.8055.0 Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3 Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5
mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau
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Technische Zeichnung


