Produktdatenblatt
Art. Nr. R1.190.1250.0

Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-EN-M-A

v» wieland

DC 24V
Art. Nr. R1.190.1250.0
EAN 4049088563942
Bestelleinheit 1 Stiick
Zulassungen
@ e
Technische Daten
Allgemein
Geeignet fur Sicherheitsfunktionen ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1
Unterstiitzt Protokoll fir EtherNet/IP nein
Unterstiitzt Protokoll flir MODBUS nein
Unterstiitzt Protokoll fir PROFINET 10 nein
Untersttitzt Protokoll fir TCP/IP ja
SIL gemaR IEC 61508 3
Art der Datenuibertragung seriell
Vernetzbarkeit nein
Erweiterbar ja
Programmierbar ja
Ein-/Ausgéange konfigurierbar ja
Anschlussdaten
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Abnehmbare Klemmen ja
Anwendung
Mit automatischem Zulauf ja
Funktion Beriihrungslos Wirkende Schutzeinrichtungen ja
Funktion Betriebsartenwahl ja
Funktion NOT-AUS ja
Funktion Schiitzkontrolle ja
Funktion Wiederanlaufsperre vorhanden ja
Funktion Zugangskontrolle ja

Erstellungsdatum 19.03.2025

Technische Anderungen vorbehalten

Seite 1/2



\'Y

wieland

Funktion Zustimm-Taster ja
Funktion Zweihand-Schaltung ja

On Delay Timer ja

Off Delay Timer ja
Ausgangskreis

Anzahl der Ausgange 8
Ausgangsstrom 4A
Kurzschlussschutz, Ausgange ja

Art des Digitalausgangs Transistor
Min. zulassige Spannung am Ausgang 16,2V
Max. zulassige Spannung am Ausgang 30V
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgange 8
Steuerkreis

Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 156V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 30V
Anzahl der Eingange 16
Eingangsstrom bei Signal 1 2,3mA
Zulassige Spannung am Eingang 30V
Versorgungskreis

Nennspannung DC 24V
Min. Versorgungsspannung 16,8V
Max. Versorgungsspannung 30V
Abmessungen

Tiefe 115 mm
Breite 45 mm
Hohe 96 mm
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Weitere Angaben sieche KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes [X] Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD-Zeichnung, keine manuellen Anderungen
CAD drawing, no manual modifications allowed
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