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Produktdatenblatt
Art. Nr. 4L..437.2537.8 —_—

Konfektionierte Leitung RSTO08I3 KS1- 75 L 25KG

RST® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende,
Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V,
Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp HO5RN-F, Gesamtlange
2,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm2, Kontaktabdichtung ja,
Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau

Art. Nr. 41..437.2537.8
EAN 4049088573934
Bestelleinheit 40 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis Die Gesamtlange kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
Allgemein

Bemessungsstrom 6 A

Bemessungsspannung 250V /400 VvV

Bemessungssto3spannung 2,5kv

Verschmutzungsgrad 3

Mechanische Codierung Code ja

Durchgangswiderstand 58,1 mOhm

Verriegelbar

selbstverriegelnd (von Hand l6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Polkennzeichnung 1,2, PE
Gehausefarbe mit Zugentlastung schwarz
Ausfiihrung

Bauart Kabelverschraubung

Anschlussart

Schraubanschluss

Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm?

Schutzart (IP) 1P66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlange 9 mm

Abmantellange 35 mm

Leiterendenbehandlung

ultraschallverdichtete Aderenden

Typ der Leitung HO5RN-F
Farbe der Leitung schwarz
Kabeldurchmesser min. 6,2 mm
Kabeldurchmesser max. 7 mm

Leitungsart

Buchse - freies Ende

Art der konfektionierten Leitung

Anschlussleitung

Erstellungsdatum 16.09.2026
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wieland

Ausfiihrung Seite 1 Buchse
Ausfiuihrung Seite 2 freies Leitungsende
Geschirmt nein
Werkstoff

Oberflachenbehandlung versilbert
Halogenfrei nein

Leitung Dauertemperaturbestandigkeit 60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C
Brandlast 0,818 kWh/St
Abmessungen

Gesamtlange 25m
Zubehor

Art. Nr. ‘ Typ ‘ Beschreibung

RSTO08i3/2 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Buchsenteile, mit
Befestigungsband, Farbe schwarz

06.563.5053.1 Verschlussstiick fiir Buchsen SW
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Technische Zeichnung

will be especially checked at delivery

i Abnahme besonders geprift

=|

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ulfrasonically welded

HOS5RN-F 3G0,75
schwarz/black

RST 08

wieland

L

blau/blue

1=
PE = grin-gelb/green-yelllow
2 =

braun/brown

Kodierung/coding (4
~50V/-120V

mit Kontaktabdichtung/with confact seal

Buchsenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey

X 24

PE 1

B 14,9

Bestell-Nr. L Beispiel Typ
order-no. example type
LL.437XX378 [XX in dm-Schritten |[4L.437.10378 = 10dm/L = 1000mm |RST08I13 KS1- 75 L 10KG

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.

Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISQ 14405 ® |/ Tolerance system Size IS0 14405 ©®
(This ISO-standard describes the envolope principle A[(nrdm% to the envolope
principle the deviafions of form and parallelism are limited by

the size folerances).

jalyes [IX Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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KONFEKT. LEITUNG

Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubausfiihrung/screw connection  0,75mm?
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