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fiche produit
article n° 02.126.6800.8

contact femelle 2,5/14

wieland

article n° 02.126.6800.8
EAN 4049088213311
unité de commande 100 piece(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section du conducteur souple min. 2,5 mm?
section du conducteur souple max. 2,5 mm2
section du fil UL/CSA fil flexible Min. 14 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max. 14 AWG
type de connexion sertissage
matériel cuivre
diamétre de la tige de contact 4 mm

accessoires

article n° type description
05.502.5000.0 matrice de sertissage H
05.502.5200.0 contact positionneur 6
95.101.0800.0 outil basique de sertissage .
05.502.0710.0 outil d'extraction MOD. 10POL.
05.502.4400.0 outil d'extraction 4,0MM
date de fabrication 19.08.2026 sous réserve de modifications techniques page 1/1



dessin technique
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Crimpbacken/ crimp die "H" 05.502.5000.0
Kontaktaufnahme/contact positioner "6": 05.502.5200.0
VPE: 100
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E Al Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog www.wieland-electric.com
[][I & additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com
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