fiche produit
article n° 02.123.7302.0

insert de sertissage d'une prise 2,5 QMM AG

article n°

02.123.7302.0

vz wieland

EAN

4015573053403

unité de commande
certificats/approbations

données techniques

200 piece(s)

général

longueur de dénudage 7 mm
section du conducteur souple min. 2,5 mm2
section du conducteur souple max. 2,5 mm?
section du fil UL/CSA fil flexible Min. 14 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max. 14 AWG
type de connexion sertissage
matériel laiton
contact solide oui
diamétre de la tige de contact 2,5mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 autre
résistance de contact <1,5 mOhm
accessoires

article n° type description
05.502.2100.0 matrice de sertissage B

05.502.3300.0 contact positionneur 3

95.101.0800.0 outil basique de sertissage .

05.502.3500.0 outil d'extraction 500/690V-SER.

date de fabrication 01.12.2025

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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Teilenummer/ Oberflache/surface
part number
02.123.7301.0 vergoldet/gold-plated
02.123.7301.7 vergoldet/gold-plated
02.123.7302.0 versilbert/silver-plated
02.123.7321.0 verzinnt/tin-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size 1S0 16405 ® / Tolerance system Size ISO 14405 ®.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach

CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen

1. Verwendung:

Blatt: qovon

General folerance CAD - drawing, no manual modifications allowed |First Use: Sheet: of
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Index | Gt /' Sheet ‘W’ WIe an Basic mit Crimpanschluss - 2,5 mm?
Anderung | Revision /female connector with crimp connection - 2,5 mm?
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