Fiche produit

Article n°® 72.311.1053.9

Insert male EX STS 10 2,5 091A AU

vz wieland

Article n° 72.311.1053.9
EAN 4015573227361
Unité de commande 10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque

Général

Version antidéflagrante

oui

courant d'entrée max 16A avec une section de 1,5 a 2,5 mm2courant d'entrée max
10A avec une section de 1 mmz2courant d'entrée max 6A avec une section de 0,75
mm?2courant d'entrée max 3A avec une section de 0,5 mm?

version Insert de broche
Couleur bleu

Cycles d'accouplement 500

Degré de pollution 3

Température de fonctionnement min. -20°C
Température de fonctionnement max. 60 °C

données de connexion

type de connexion

connexion a vis

Nombre de poles 10
Données techiques UL/CSA

section du conducteur souple Min. 0,5 mm2
section du conducteur souple Max. 2,5 mm?

Contacts

Matériel de contact

Alliage de cuivre

Surface plaqué or
Résistance de contact # 1,5 mOhm
Longueur de dénudage 7 mm
Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale 0V

Date de fabrication 28.06.2022

Sous réserve de modifications techniques
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Dessin technique
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Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog
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