fiche produit
article n° 72.310.2453.0

insert male BAS STS 24 2,5 69

vz wieland

article n° 72.310.2453.0
EAN 4015573227316
unité de commande 10 piece(s)

certificats/approbations

@ Aus N L

données techniques

général

version insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 A%

couleur gris

cycles d'accouplement 200

degré de pollution 3

convient pour une installation en ligne non
température de fonctionnement min. -40 °C
température de fonctionnement max. 120°C

données de connexion

type de connexion

connexion a vis

nombre de pdles 22

plus contacts de commutation 2
nombre de pdles par rapport au courant nominal 2 0
nombre de podles par rapport au courant nominal 3 0
nombre total de pdles sans contact avec la terre 24

avec protection du fil oui
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin) 0,5 mm?
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) 2,5 mm2
contact de protection oui
données techiques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA 600 V
courant nominal selon UL 16 A
courant nominal selon CSA 16 A
section du conducteur souple min. 0,5 mm?
section du conducteur souple max. 2,5 mm2
section du conducteur souple AWG 22-12 AWG
version

avec logement non
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wieland

contacts

matériel de contact alliage de cuivre
surface etamé
résistance de contact #1,5 mOhm
longueur de dénudage 7 mm
conception téte vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage H1/0.5-0.7 Nm
vis des conducteurs de terre H2/1.2-1.6 Nm
données techniques DIN EN 61984

tension nominale 690 V

tension nominale vers PE 690 V

courant nominal 16 A

tension nominale d'impultion 8 kv
modules compatibles

article n° type description

72.700.2458.0

insert femelle BAS BUC 24 69

76.338.6435.1

bas BAS GUT GL 24HM40 Al

76.339.6435.1

bas BAS GUT GM 24HM40 A1

71.350.2435.0

capot BAS GOT GG 24 M25 A0

71.350.2435.1

capot BAS GOT GG 24 M25 Al

71.350.2435.2

capot BAS GOT GG 24 M25 A2

71.350.2435.3

capot BAS GOT GG 24 M25 A3

71.352.2435.0

capot BAS GOT Gl 24 M25 A0

71.352.2435.1

capot BAS GOT Gl 24 M25 Al

71.352.2435.2 capot BAS GOT Gl 24 M25 A2
71.352.2435.3 capot BAS GOT Gl 24 M25 A3
71.353.2435.0 capot BAS GOT GG 24 M32 A0
71.353.2435.1 capot BAS GOT GG 24 M32 Al
71.353.2435.2 capot BAS GOT GG 24 M32 A2
71.353.2435.3 capot BAS GOT GG 24 M32 A3
71.354.2435.0 capot BAS GOT Gl 24 M32 A0

71.354.2435.1

capot BAS GOT Gl 24 M32 Al

71.354.2435.2

capot BAS GOT Gl 24 M32 A2

71.354.2435.3

capot BAS GOT Gl 24 M32 A3

71.372.2435.0

capot BAS GOT GL 24 M25 AO

71.372.2435.1

capot BAS GOT GL 24 M25 Al

71.374.2435.0

capot BAS GOT GL 24 M32 AO

71.450.2437.1

capot BAS GOM GG24 M25 B1

71.452.2437.1

capot BAS GOM GI24 M25 B1

71.472.2437.1

capot BAS GOM GL24 M25 B1

76.350.6435.0 capot BAS GOT GG 24HM25 50 A0
76.350.6435.1 capot BAS GOT GG 24HM25 50 A1
76.350.6435.2 capot BAS GOT GG 24HM25 50 A2
76.350.6435.3 capot BAS GOT GG 24H M25 A3
76.351.2435.0 capot BAS GOT GH 24H M25 A0

76.351.2435.1

capot BAS GOT GH 24H M25 Al

76.351.2435.2

capot BAS GOT GH 24H M25 A2

76.351.2435.3

capot BAS GOT GH 24H M25 A3

76.352.6435.0

capot BAS GOT GI 24HM25 50 A0

76.352.6435.1

capot BAS GOT Gl 24HM25 50 Al

76.352.6435.2

capot BAS GOT GI 24HM25 50 A2

76.352.6435.3

capot BAS GOT Gl 24H M25 A3
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76.353.6435.0 capot BAS GOT GG 24HM32 50 A0
76.353.6435.1 capot BAS GOT GG 24HM32 50 Al
76.353.6435.2 capot BAS GOT GG 24HM32 50 A2
76.353.6435.3 capot BAS GOT GG 24H M32 A3

76.354.6435.0

capot BAS GOT GI 24HM32 50 A0

76.354.6435.1

capot BAS GOT Gl 24HM32 50 Al

76.354.6435.2

capot BAS GOT GI 24HM32 50 A2

76.354.6435.3

capot BAS GOT Gl 24H M32 A3

76.360.6435.1

capot BAS GOT GG 24H M40 A1

76.362.6435.1

capot BAS GOT Gl 24H M40 Al

71.320.2428.0 bas BAS GUT GK 24 A

71.325.2428.0 bas BAS GUT GP 24 A

71.330.2435.0 bas BAS GUT GL 24 M25 A0
71.330.2435.1 bas BAS GUT GL 24 M25 Al
71.331.2435.0 bas BAS GUT GM 24 M25 A0
71.331.2435.1 bas BAS GUT GM 24 M25 A1
71.333.2435.0 bas BAS GUT GO 24 M25 A0

71.333.2435.1

bas BAS GUT GO 24 M25 A1

71.340.2435.0

bas BAS GUT GR 24 M25 AQ

71.340.2435.1

bas BAS GUT GR 24 M25 Al

71.341.2435.0

bas BAS GUT GS 24 M25 A0

71.341.2435.1

bas BAS GUT GS 24 M25 A1

71.342.2435.0

bas BAS GUT GT 24 M25 AO

71.342.2435.1

bas BAS GUT GT 24 M25 Al

71.343.2435.0 bas BAS GUT GU 24 M25 A0
71.343.2435.1 bas BAS GUT GU 24 M25 Al
71.420.2437.0 bas BAS GUM GK 24 B

71.425.2437.0

bas BAS GUM GP 24 B

71.430.2437.1

bas BAS GUM GL 24 M25 B1

71.431.2437.1

bas BAS GUM GM 24 M25 B1

71.440.2437.1

bas BAS GUM GR 24 M25 B1

71.441.2437.1

bas BAS GUM GS 24 M25 B1

76.334.6435.0

bas BAS GUT GL 24HM32 50 A0

76.334.6435.1

bas BAS GUT GL 24HM32 50 A1

76.335.6435.0

bas BAS GUT GM 24HM32 50 A0

76.335.6435.1

bas BAS GUT GM 24HM32 50 Al

76.337.6435.0

bas BAS GUT GO 24HM32 50 A0

76.337.6435.1

bas BAS GUT GO 24HM32 50 Al

76.344.6435.0 bas BAS GUT GR 24HM32 50 A0
76.344.6435.1 bas BAS GUT GR 24HM32 50 Al
76.345.6435.0 bas BAS GUT GS 24HM32 50 A0
76.345.6435.1 bas BAS GUT GS 24HM32 50 Al
76.346.6435.0 bas BAS GUT GT 24HM32 50 AO
76.346.6435.1 bas BAS GUT GT 24HM32 50 Al
76.347.6435.0 bas BAS GUT GU 24HM32 50 A0

76.347.6435.1

bas BAS GUT GU 24HM32 50 Al

70.350.2435.0

capot BAS GOT GA 24 M25 A0

70.350.2435.1

capot BAS GOT GA 24 M25 Al

70.350.2435.2

capot BAS GOT GA 24 M25 A2

70.350.2435.3

capot BAS GOT GA 24 M25 A3

70.352.2435.0

capot BAS GOT GC 24 M25 A0

70.352.2435.1

capot BAS GOT GC 24 M25 Al

70.352.2435.2 capot BAS GOT GC 24 M25 A2
70.352.2435.3 capot BAS GOT GC 24 M25 A3
70.353.2435.0 capot BAS GOT GA 24 M32 A0
70.353.2435.1 capot BAS GOT GA 24 M32 Al
70.353.2435.2 capot BAS GOT GA 24 M32 A2
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70.353.2435.3

capot BAS GOT GA 24 M32 A3

70.354.2435.0

capot BAS GOT GC 24 M32 A0

70.354.2435.1

capot BAS GOT GC 24 M32 Al

70.354.2435.2 capot BAS GOT GC 24 M32 A2
70.354.2435.3 capot BAS GOT GC 24 M32 A3
70.355.2435.0 capot BAS GOT GD 24 M25 A0
70.355.2435.1 capot BAS GOT GD 24 M25 Al
70.355.2435.2 capot BAS GOT GD 24 M25 A2
70.355.2435.3 capot BAS GOT GD 24 M25 A3
70.357.2435.0 capot BAS GOT GF 24 M25 A0

70.357.2435.1

capot BAS GOT GF 24 M25 A1

70.357.2435.2

capot BAS GOT GF 24 M25 A2

70.357.2435.3

capot BAS GOT GF 24 M25 A3

70.358.2435.0

capot BAS GOT GD 24 M32 A0

70.358.2435.1

capot BAS GOT GD 24 M32 Al

70.358.2435.2

capot BAS GOT GD 24 M32 A2

70.358.2435.3 capot BAS GOT GD 24 M32 A3
70.359.2435.0 capot BAS GOT GF 24 M32 A0
70.359.2435.1 capot BAS GOT GF 24 M32 A1
70.359.2435.2 capot BAS GOT GF 24 M32 A2
70.359.2435.3 capot BAS GOT GF 24 M32 A3
70.374.2435.0 capot BAS GOT GK 24 M32 A0
70.374.2435.1 capot BAS GOT GK 24 M32 50 Al
70.374.2435.3 capot BAS GOT GK 24 M32 A3
72.250.2435.2 capot POW GOT GA 24 M50 69 A2

73.350.6435.0

capot BAS GOT GA 24HM25 50 A0

73.350.6435.1

capot BAS GOT GA 24HM25 50 Al

73.350.6435.2

capot BAS GOT GA 24HM25 50 A2

73.350.6435.3

capot BAS GOT GA 24H M25 A3

73.351.2435.0

capot BAS GOT GB 24H M25 A0

73.351.2435.1

capot BAS GOT GB 24H M25 A1

73.351.2435.2 capot BAS GOT GB 24H M25 A2
73.351.2435.3 capot BAS GOT GB 24H M25 A3
73.352.6435.0 capot BAS GOT GC 24HM25 50 A0
73.352.6435.1 capot BAS GOT GC 24HM25 50 Al
73.352.6435.2 capot BAS GOT GC 24HM25 50 A2
73.352.6435.3 capot BAS GOT GC 24H M25 A3
73.353.6435.0 capot BAS GOT GA 24HM32 50 A0

73.353.6435.1

capot BAS GOT GA 24H M32 A1

73.353.6435.2

capot BAS GOT GA 24HM32 50 A2

73.353.6435.3

capot BAS GOT GA 24H M32 A3

73.354.6435.0

capot BAS GOT GC 24HM32 50 A0

73.354.6435.1

capot BAS GOT GC 24HM32 50 Al

73.354.6435.2

capot BAS GOT GC 24HM32 50 A2

73.354.6435.3 capot BAS GOT GC 24HM32 A3
73.355.6435.0 capot BAS GOT GD 24HM25 50 A0
73.355.6435.1 capot BAS GOT GD 24HM25 50 A1
73.355.6435.2 capot BAS GOT GD 24HM25 50 A2
73.355.6435.3 capot BAS GOT GD 24HM25 A3
73.357.6435.0 capot BAS GOT GF 24HM25 50 A0
73.357.6435.1 capot BAS GOT GF 24HM25 50 Al
73.357.6435.2 capot BAS GOT GF 24HM25 50 A2
73.357.6435.3 capot BAS GOT GF 24HM25 A3

73.358.6435.0

capot BAS GOT GD 24HM32 50 AO

73.358.6435.1

capot BAS GOT GD 24HM32 50 Al

73.358.6435.2

capot BAS GOT GD 24HM32 50 A2

73.358.6435.3

capot BAS GOT GD 24HM32 A3
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73.359.6435.0 capot BAS GOT GF 24HM32 50 A0
73.359.6435.1 capot BAS GOT GF 24HM32 50 Al
73.359.6435.2 capot BAS GOT GF 24HM32 50 A2
73.359.6435.3 capot BAS GOT GF 24HM32 A3

73.360.6435.0

capot BAS GOT GA 24HM40 A0

73.360.6435.1

capot BAS GOT GA 24HM40 50 A1

73.360.6435.2

capot BAS GOT GA 24HM40 A2

73.362.6435.0

capot BAS GOT GC 24HM40 A0

73.362.6435.1

capot BAS GOT GC 24HM40 50 A1

73.365.6435.1

capot BAS GOT GD 24HM40 Al

73.367.6435.0 capot BAS GOT GF 24HM40 A0
70.320.2428.0 bas BAS GUT GA 24 A
70.325.2428.0 bas BAS GUT GE 24 A

70.330.2435.0

bas BAS GUT GB 24 M25 A0

70.330.2435.1

bas BAS GUT GB 24 M25 A1

70.331.2435.0

bas BAS GUT GC 24 M25 AO

70.331.2435.1

bas BAS GUT GC 24 M25 Al

70.333.2435.0 bas BAS GUT GD 24 M25 A0
70.333.2435.1 bas BAS GUT GD 24 M25 Al
70.340.2435.0 bas BAS GUT GF 24 M25 A0
70.340.2435.1 bas BAS GUT GF 24 M25 Al
70.341.2435.0 bas BAS GUT GG 24 M25 A0
70.341.2435.1 bas BAS GUT GG 24 M25 Al
70.342.2435.0 bas BAS GUT GH 24 M25 A0

70.342.2435.1

bas BAS GUT GH 24 M25 Al

70.343.2435.0

bas BAS GUT GI 24 M25 AO

70.343.2435.1

bas BAS GUT GI 24 M25 Al

73.334.6435.0

bas BAS GUT GB 24HM32 50 A0

73.334.6435.1

bas BAS GUT GB 24HM32 50 A1

73.335.6435.0

bas BAS GUT GC 24HM32 50 A0

73.335.6435.1

bas BAS GUT GC 24HM32 50 Al

73.337.6435.0

bas BAS GUT GD 24HM32 50 AO

73.337.6435.1

bas BAS GUT GD 24HM32 50 Al

73.338.6435.1

bas BAS GUT GB 24H M40 Al

73.339.6435.1

bas BAS GUT GC 24H M40 Al

73.344.6435.0 bas BAS GUT GF 24HM32 50 AO
73.344.6435.1 bas BAS GUT GF 24HM32 50 Al
73.345.6435.0 bas BAS GUT GG 24HM32 50 A0

73.345.6435.1

bas BAS GUT GG 24HM32 50 Al

73.346.6435.0

bas BAS GUT GH 24HM32 50 A0

73.346.6435.1

bas BAS GUT GH 24HM32 50 Al

73.347.6435.0

bas BAS GUT GI 24HM32 50 A0

73.347.6435.1

bas BAS GUT GI 24HM32 50 Al
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Schutzleiter
garth conductor

2x 75.353.3521.0

Schaltkontakte/switch condact

6-polig bei Pol 1 v, 6
10-polig bei Pol 1 u, 10
16-polig bei Pol 1 u. 16
24-polig bei Pol 1 v. 24
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Weitere Daten siehe Katalog
%f’fé’ﬁ further dota see catalog
MaB

Teile-Nr. dimension

part no. L |
72.310.0653.0| 49,8 L
72.310.1053.0| 62,8 57
72.310.1653.0| 83,3 17,5
72.310.2453.0] 109,8 104

Tolerierung Size IS0 16405 ® ! Tolerance system Size IS0 1405 ©®
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fthe envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

jalyes X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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