v» wieland

fiche produit
article n° 70.359.1036.1

capot EX GOT GF10 M25 09IA Z1

article n° 70.359.1036.1
EAN 4015573741393
unité de commande 1 piece(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version antidéflagrante oui

matériau du boftier zinc fondu
couleur bleu
température de fonctionnement min. -20°C
température de fonctionnement max. 60 °C
version

DIN-taille 10

modele du boitier méle
mécanisme de verrouillage support en croix
entrée de cable top

type d'entrée de cable fil conducteur
avec presse-étoupe non

taille du filetage M 25

taille du filetage PG

EMC-version non

longueur 73 mm
largeur 56 mm
hauteur 53 mm
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