Fiche produit
Article n° 73.353.4045.1

Capot BAS GOE GA 16HM32 50 Al

Y

wieland

Article n° 73.353.4045.1
EAN 4015573844704
Unité de commande 25 Piéce(s)
certificats/approbations

Données techniques

Général

Matériau du boftier aluminium
Couleur gris

Surface revétement en poudre
Classe de protection (IP) Autre

Résistant aux UV oui

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 Autre
Température de fonctionnement min. -40 °C
Température de fonctionnement max. 120 °C
version

DIN-taille 16H

Modeéle du boftier Male

mécanisme de verrouillage

Support en croix

Entrée de cable

De coté

Type d'entrée de cable

Fil conducteur

Avec presse-étoupe non
Taille du filetage M 32

Taille du filetage PG

Couvercle a charniere non
EMC-version oui
Longueur 93,5 mm
largeur 43 mm
Hauteur 76 mm

Date de fabrication 28.06.2022

Sous réserve de modifications techniques
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