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fiche produit
article n° 96.222.5008.4

assemblage de cables RST2012K1-S315PL 50BR0O

RST® CLASSIC cable de connexion, extrémité libre du cable -
male, nombre de péles 2, tension hominal 50 V / 120 V, courant
nominal 16 A, type de cable HO5VV-F, classe incendie Eca,
longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm2,
couleur de codage / insert de contact marron

article n° 96.222.5008.4
EAN 4015573945838
unité de commande 20 piéce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque La longueur totale peut varier jusqu'a +/ - 3 %.
général

courant nominal 16 A

tension nominal 50V /120V

tension nominale d'impultion 4 kv

degré de pollution 3

résistance de la continuité 58,1 mOhm

verrouillable autobloquant (peut étre desserré a I'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact marron

marquage des poles 1,2

couleur du boftier avec décharge de traction noir

version

type de construction

gaine thermorétractable

type de connexion

sertissage

section nominale du conducteur

1,5 mm2

classe de protection (IP)

1P66/68 (3m;2h)

longueur de dénudage

9 mm

longueur de dégainage

35 mm

traitement de I'extrémité du conducteur

extrémité fils compressés par ultrasons

type de ligne HO5VV-F
couleur du cable noir
diamétre du cable min. 7,3mm
diametre du cable max. 7,7 mm

type de cable

male - dénudé

type de cordon

cable de connexion

type d'extrémité du cable Version 1

extrémité libre du cable

date de fabrication 12.06.2024
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type d'extrémité du cable version 2 male

blindé non

matériel

traitement de surface plaqué argent
sans halogene non

cable résistance a la température continue 70 °C

partie isolante Résistance a la température continue 100 °C
résistance au feu 1,617 kWh/St
classe incendie Eca
dimensions

longueur totale 5m

date de fabrication 12.06.2024 sous réserve de modifications techniques page 2/2



dessin technique
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96.222.XX08.4 [XX in dm-Schritten

96.222.1008.4 = 10dm/L= 1000mm RST2012K1-S315PL 10BRO1

U6.222.XX08.4 [XX in m-Schritten

U6.222.1208.4 = 12 m/L=12000mm RST2012K1-S315PLX12BRO1
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Tolerierung Size 150 14405 /Tolerance system Size 150 14405, jo/yes B3 Stoffverbots- und Deklarotionsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten
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Anderung/Revision

trische
Indungen pre-assembled cable crimp design KI 50V

Type Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

freies Ende-Stecker Crimpausfihrung/free end-male
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