fiche produit
article n° X6.051.4153.1

connecteur RST20I155XB1 ZR2 SW

RST® CLASSIC ATEX connecteur, droit, nombre de pdles 5, prise
de courant, type de connexion connexion a vis, tension nominal
250V / 400 V, courant nominal 20 A, diameétre du cable 10 - 14
mm, couleur de codage / insert de contact noir

article n°

vz wieland

X6.051.4153.1

EAN

4049088009815

unité de commande

certificats/approbations

SEV-Ex

données techniques

100 piece(s)

remarque

remarque raccordez le cable souple et multibrin sans embout
général

courant nominal 20A

tension nominal 250V /400 V

tension nominale d'impultion 4 kv

soulagement de la tension oui

degré de pollution 3

verrouillable autobloquant (peut étre desserré a I'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact noir

marquage des poles 3,N,PE, 2,1
couleur du boitier avec décharge de traction noir

version antidéflagrante oui
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 9005

données de connexion

diamétre du cable max. 14 mm
diametre du cable min. 10 mm

section de raccordement solide mm? max. 2,5 mm?

section de raccordement solide mmz2 min. 1,5 mm?

section de raccordement multifilaire max. 2,5 mm?

section de connexion a fils fins mm2 min 1,5 mm?
terminaison par pole 1

longueur de dégainage 26,5 mm
longueur de la bande de fil 8 mm
version

version prise de courant

type de connexion

connexion a vis

classe de protection (IP)

1P66/68 (3m;2h) /IP69

date de fabrication 12.06.2024

sous réserve de modifications techniques
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wieland

matériel

matériau du boitier polyamide
sans halogene oui

matériel de contact Cuzn
résistance au feu 0,291 kWh/St
partie isolante Résistance a la température continue 100 °C
traitement de surface plaqué argent
dimensions

longueur 80,4 mm
largeur 34,6 mm
hauteur 34,6 mm

accessoires

article n° type description

99.530.0000.7 bouchon pour connecteur femelle SW RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de
fixation, couleur noir

75.565.9853.1 bouchon pour connecteur femelle SW RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir

05.564.8653.1 outil de déclenchement manuel RST20i3/i5 SCHWARZ

modules compatibles

article n° type description

X6.052.5053.1 connexion de périphériqgues RST2015SXS1 MO1V SW RST® CLASSIC ATEX connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pdles
5, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir

X6.052.6053.1 connexion de périphériqgues RST20I15SXS1 MO0V SW RST® CLASSIC ATEX connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de péles
5, version male, type de connexion connexion a vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant
nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
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